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التركيب.5 

فحص المعدات.5 .1

إذا تضررت أي أجزاء من الأجهزة أثناء الشحن، احتفظ بكرتونة الشحن ومواد التعبئة والتغليف للناقل أو مكان الشراء، ثم ارفع 
مطالبة بالأضرار الناجمة عن الشحن

التحقق من مجموعة الملحقات.5 .2
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	1 مزود الطاقة غير .
المنقطعة

	2 كابل المدخل.
	3 .*)x2( كابلات الإخراج
	4 .USB كابل
	5 حوامل برجية.
	6 �دليل المستخدم .

)الإنجليزية(
	7 حواجز الحامل.

	8 خزائن الكابل.
	9 طقم ضقبان مسننة.

.	10 كابل البطارية - جانب واحد مستثنى )فقط لإصدار الوقت الاحتياطي 
الطويل(

.	11 دليل المستخدم )متعدد اللغات( )اختياري(

*المزيد من التفاصيل في القسم 9.2
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تركيب الوحدة.5 .3

احتفظ دائمًاً بمساحة خالية تبلغ 200 مم خلف لوحة وحدة UPS الخلفية

تحقق من أن المعلومات الموجودة على لوحة الاسم الموجودة على الغطاء العلوي لـ UPS تتوافق مع مصدر طاقة التيار المتردد 
والاستهلاك الكهربائي الحقيقي للحمل الإجمالي

	1 طاقة . بمصدر   UPS مدخل  مقبس  بتوصيل  ق�م 
التيار المتردد باستخدام كابل الجهاز المحمي.

	2 باستخدام .  UPS وحدة  إلى  الأحمال  بتوصيل  �قم 
الكابلات المدرجة في القسم 5.2، البند 3.

ملحوظة: يقوم UPS بشحن البطارية بمجرد توصيلها بمصدر طاقة التيار المتردد، حتى إذا لم يتم الضغط على زر التشغيل/

الإيقاف.
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بمجرد توصيل UPS بمصدر طاقة التيار المتردد، يلزم 8 ساعات من الشحن قبل أن تتمكن البطارية من توفير وقت التشغيل الاحتياطي المقدر.

• تركيب الرف	

اتبع الخطوات من 1 إلى 4 لتركيب الوحدة على القضبان.
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• تركيب البرج	
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4. 5.)EBM (s توصيل

قد يحدث مقدار قليل من التقوس عند توصيل EBM بـ UPS. هذا طبيعي، ولن يضر أي شخص.

.SOCOMEC UPS تعد خزائن البطاريات هذه جزءًًا من نُظُم

تأكد من استخدام خزائن البطاريات هذه فقط مع وحدات SOCOMEC UPS المناسبة. 

التوصيل بـ EBM قياسي.5 .4.1

التوصيل بـ EBM الأخرى.5 .4.2

انتبه! : يُطُلب من موظفي الصيانة تثبيت EBM عند استخدام كابل EBM الموضح أدناه.
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التشغيل.6 

قم بإزالة الفيلم الواقي من الشاشة 

بدء تشغيل UPS باستخدام التيار الكهربائي.6 .1

1 2 3

ESC ESC ESC

سلك الطاقة القابل للتوصيل
3 ثانية

UPS لـ Normal mode

بدء تشغيل UPS باستخدام طاقة البطارية.6 .2

قبل استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون مزود الطاقة غير المنقطعة )UPS( مزودًًا بالطاقة الكهربائية مع تمكين المخرج مرة 
واحدة على الأقل.

.”User settings - Cold start .3.6“ § يمكن تعطيل بدء تشغيل البطارية. راجع القسم

1 2 3

ESC ESC ESC

1 ثانية 3 ثانية
UPS وضع البطارية لـ
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3. 6.UPS إيقاف تشغيل

1 2 3

ESC ESC ESC

4 ثانية

 افصل كابل المدخل،
Shutting off UPS

وضع التشغيل.6 .4

وضع "الخط" وضع البطارية وضع التحويل

ECO وضع وضع الاستعداد UPS متوقف
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 7.UPS صيانة

رعاية المعدات.7 .1

للحصول على أفضل الصيانة الوقائية، حافظ على المنطقة المحيطة بالوحدة نظيفة وخالية من الغبار. إذا كان الجو مغبرًاً جدًًا، نظف السطح 

الخارجي للنظام بمكنسة كهربائية.

للحصول على عمر البطارية الكامل، اجعل الوحدة في درجة الحرارة المحيطة التي تبلغ 25 درجة مئوية )77 فهرنهايت(.

ملاحظة: يتم تصنيف البطاريات العادية لعمر افتراضي مدته 5-3 سنوات. يختلف طول عمر الجهاز على تواتر الاستخدام 
وحرارة المكان. إن البطاريات المستعملة لأطول من عمرها الافتراضي قد تتسبب غالبًًا في انخفاض حاد في أوقات التشغيل. 

استبدل البطاريات على الأقل كل 4 سنوات للحفاظ على أداء الجهاز بأقصى كفاءة.

2. 7.UPS نقل

ملاحظة: يرجى نقل UPS في العبوة الأصلية فقط. إذا تطلب UPS أي نوع من وسائل النقل، فتحقق من فصل UPS وإيقاف 
تشغيله.

تخزين الوحدة.7 .3

إذا قمت بتخزين الوحدة لفترة طويلة، فقم بإعادة شحن البطارية كل 6 أشهر عن طريق توصيل وحدة UPS بالتيار الرئيسي. انتظر حتى يتم 

.)LCD شحن البطاريات بالكامل )انظر حالة البطارية على شاشة

إذا لم يتم شحن البطاريات خلال ستة أشهر، فلا تستخدمها. اتصل بأحد فنيي الصيانة.
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استبدال﻿البطاريات.7 .4

لا تفصل البطاريات أثناء وجود وحدة UPS في وضع البطارية.

ضع في اعتبارك جميع الإنذارات والتحذيرات والملاحظات قبل استبدال البطاريات

ينبغي أن يقوم بالصيانة موظفون مؤهلون على دراية بالبطاريات والاحتياطات اللازمة. ابق الموظفين غير المؤهلين بعيداًً عن البطاريات.

• 	)RT استبدال البطارية الداخلية )للطراز القياسي

	1 ..UPS ضع حزمة البطارية الجديدة في وحدة
	2 قم بإعادة ربط وتثبيت براغي أغطية الحماية المعدنية واللوحة الأمامية..
	3 اختبار البطاريات الجديدة..

تحقق من أن البطاريات البديلة لها نفس التصنيف والعلامة التجارية للبطاريات التي يتم استبدالها.
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استكشاف الأعطال وإصلاحها.8 

الإنذارات والأعطال المعتادة.8 .1

:History logو UPS للتحقق من وضع
	1 اضغط على أي زر على الشاشة الأمامية لتنشيط خيارات القائمة..
	2 ESC في قائمة "سجل المحفوظات".. اضغط على 
	3 قم بالتمرير خلال الحوادث والأخطاء المدرجة..
	4 ESC في قائمة "وضع UPS" لأجهزة الإنذار الحالية.. اضغط على 

يصف الجدول التالي الظروف النموذجية.

المشكلة المعروضة  الأسباب المحتملة  الإجراء 

Battery mode
)1 صفير لكل 4 ثوانٍٍ(

حدث انقطاع في التيار الرئيسي، وUPS في وضع البطارية. يقوم UPS بتزويد جهاز مزود بطاقة بطارية. قم بإعداد الأجهزة لإيقاف تشغيلها

Battery low
)1 صفير لكل ثانية(

UPS في وضع البطارية والبطارية آخذة في النفاذ. هذا الإنذار تقريبي، وقد يختلف الوقت الفعلي لإيقاف التشغيل كثيرا.

No battery
)صفارة مستمرة(

البطاريات متصلة. 
1. تحقق من أن جميع البطاريات وكابلات الكشف )RJ50( متصلة بشكلٍٍ صحيح

2. تحقق من قائمة شاشة LCD: الإعدادات – البطارية الخارجية. إذا حددت "وحدة 
البطارية الخارجية EBM اليدوية" والقيمة هي 0، يُرُجى ضبط القيمة الصحيحة.

Battery fault
)صفارة مستمرة(

فشل اختبار البطارية بسبب البطاريات الضعيفة أو غير المتصلة، 
أو تم الوصول إلى الحد الأدنى من جهد البطارية في وضع التدوير 

لتحسين إدارة البطارية. 

تحقق من توصيل جميع البطاريات بالشكل المناسب. ابدأ اختبار بطارية جديدًًا: إذا 
استمرت الحالة، فاتصل بممثل الخدمة لديك.

 The UPS does not
 provide the expected  backup time

تحتاج البطاريات إلى الشحن أو الصيانة.
استخدم طاقة التيار الكهربائي حتى يتم شحن البطاريات بالكامل. إذا استمرت المشكلة، 
فعليك الاتصال بأحد مندوبي الخدمة.

Bypass mode
حدث حمل زائد أو خطأ، أو تم استلام أمر وكان UPS في وضع 

تحويل المسار.

يتم تشغيل المعدات ولكن لا يتم حمايتها بواسطة UPS. تحقق من وجود أحد الإنذارات 
التالية: درجة الحرارة الزائدة أو الحِِمل الزائد أو عطل بوحدة UPS أو تحويل المسار القسري 

من إشارة المدخل الجاف.

Power overload
)1 صفير لكل 0.5 ثوانٍٍ(

تتجاوز متطلبات الطاقة سعة UPS )أكبر من ٪105 من الطاقة 
الاسمية(. 

أزل بعض الأجهزة من على توصيل UPS. يُعُاد تعيين الإنذار عندما تكون الحالة غير 
نشطة. 

Over-temperature warning
)1 صفير لكل ثانية(

الحرارة الداخلية في UPS مرتفعة جدًًا. عند مستوى التحذير، 
يقوم UPS بإصدار الإنذار ولكنه يظل في حالة التشغيل الحالية.

 UPS نظف فتحات التهوية، وأزل جميع مصادر الحرارة. تأكد أن تدفق الهواء حول
غير مقيد. 

The UPS does not start

مصدر الدخل غير متصل بشكل صحيح. تحقق من توصيلات المدخل.

 RPO نشط أو موصل )RPO( مفتاح إيقاف التشغيل عن بُعُد
مفقود. 

إذا كانت قائمة حالة UPS تعرض إشعار "Remote Power Off"، فقم بإلغاء تنشيط 
.RPO مدخل

Emergency power off RPO نشط
.RPO 1( افحص حالة موصل
.LCD من خلال شاشة RPO 2( قم بإعادة ضبط عُُطل موصل
القائمة الرئيسية – التحكم - إعادة تعيين حالة العُُطل 	

Fan fault مشكلة في المروحة تأكد من تشغيل المروحة تشغيالًا عاديًً

عطل في الموقع
توصيل سيئ لأسلاك المدخل

UPS تم عكس المرحلة والموصل المحايد لدخل نظام
تم تعطيل الكشف عن الأعطال في الموقع افتراضيًًا. لا يزال من الممكن أيضا تمكين/
.LCD تعطيل الوظيفة من قائمة إعدادات
أعد توصيل جميع أسلاك المدخل

عطل بسبب الحرارة الزائدة
درجة الحرارة الزائدة مرتفعة للغاية، ينتقل UPS إلى تحويل 
المسار أو يتوقف

افحص تهوية UPS، وتحقق من حرارة الوسط البيئي

دائرة قصيرة في المخرج حدثت دائرة قصيرة في المخرج تحقق من مخرج UPS والأحمال، وتأكد من إزالة الدائرة القصيرة قبل التشغيل مرة أخرى



552893A - SOCOMEC - كيلو فولت أمبير NETYS RT 1-336 العربية

المواصفات.9 

1. 9.UPS الرسم البياني لجهاز

Bypass

Input
filter

Charger Battery

AC/DC
Boost

DC/AC
Inverter

DC/DC

Output
filter
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2. 9.UPS مواصفات

اسم الطراز ..U010B-NRT4 ..U015B-NRT4 ..U015LB-NRT4 ..U020B-NRT4 ..U030B-NRT4 ..U030LB-NRT4

معدل الطاقة فولت أمبير/واط
1000 فولت أمبير/1000 

واط
1500 فولت أمبير/1500 واط

2000 فولت أمبير/2000 

واط
3000 فولت أمبير/3000 واط

الدخل 

الأداء

نطاق الفلطية 160-300 فولت 100% من الحمل، 110-160 فولت يتراجع إلى 50% الحمل الخطي

التردد المقدر 50 هرتز/60 هرتز

نطاق التردد 40 هرتز-70 هرتز )45 هرتز-55 هرتز، 54 هرتز-66 هرتز بحمل < %60(

PF 0.99 >

التشوه التوافقي الكلي للتيار %5 <

 توصيل

المدخل

المقبس IEC C14 ×1 IEC C20 ×1

الكابلات
 3G H05VV-F ،C13 320 IEC قابس تيار متردد ألماني 3 دبوس مستقيم إلى

0.75 مم ²

 3G H05VV-F ،C19 320 IEC قابس تيار متردد ألماني 3 دبوس مستقيم إلى

1.5 مم ²

الخرج 

الأداء

الفولطية المقننة 240/230/220/208/200 فولت تيار متردد )ينخفض تقنينه إلى 10٪ عند 208 فولت، ينخفض 20٪ عند 200 فولت(

التردد المقدر 50 هرتز/60 هرتز

الحد الأقصى من عامل 

PF الطاقة
1 = PF

دقة الفلطية %1±

THDv >1٪ حِِمل خطي؛ >5٪ حِِمل غير خطي

وقت التحويل 0 ملي ثانية @ line >-< بطارية؛ 4 ملي ثانية @ line >-< تحويل مسار؛ 10 ملي ثانية @ ECO >-< العاكس

نسبة الذروة بحد أقصى 3:1

الحمل الزائد

100%>حِِمل≥105% مستمر.

105٪ >حِِمل ≥125٪ لمدة 5 دقائق

125 %>حِِمل≥150% لمدة 30 ثانية.

< 150% لمدة 500 ملي ثانية.

الخرج 

التوصيل

المقبس
  )x IEC C13 4 1 مجموعة خرج رئيسي )مع 

)x IEC C13 4 1 مجموعة خرج قابلة للبرمجة )مع

 4 + x IEC C19 1 1 مجموعة خرج رئيسي )مع

 )x IEC C13 

)x IEC C13 4 with( 1 مجموعة خرج قابل للبرمجة

الكابلات
 ،C13 320 IEC إلى C14 320 IEC

3G H05VV-F 0.75 مم²

 H05VV-F ,C19 320 IEC إلى C20 320 IEC

3G 1.5 مم²

 H05VV-F ,C13 320 IEC إلى C14 320 IEC

3G 0.75 مم²

التحكم بشريحة التحميل نعم، 1 التحكم في شريحة التحميل القابلة للبرمجة

تيار الدائرة القصيرة 

)RMS(

/وقت الحماية

وضع تحويل المسار 550 أمبير/2.8 ملي ثانية 550 أمبير/2.8 ملي ثانية 699 أمبير/7 ملي ثانية 699 أمبير/7 ملي ثانية

الوضع العادي/وضع البطارية 20 أمبير/100 ملي ثانية 25 أمبير/100 ملي ثانية 36 أمبير/100 ملي ثانية 54 أمبير/100 ملي ثانية

البطارية

الفولطية 36 فولت تيار مستمر 36 فولت تيار مستمر 36 فولت تيار مستمر 72 فولت تيار مستمر 72 فولت تيار مستمر 72 فولت تيار مستمر

السعة )أمبير ساعة(
x 3 12 فولت

9 أمبير ساعة

x 3 12 فولت

9Ah
غير متاح

x 6 12 فولت

9Ah

x 6 12 فولت

9Ah
غير متاح

EBM الكشف الأوتوماتيكي لـ نعم

بطارية ساخنة قابلة للتبديل نعم
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اسم الطراز ..U010B-NRT4 ..U015B-NRT4 ..U015LB-NRT4 ..U020B-NRT4 ..U030B-NRT4 ..U030LB-NRT4

الشاحن

طريقة الشحن )OBM( تحسين إدارة البطارية

تيار الشاحن 1.5 أمبير 1.5 أمبير 8 أمبير 1.5 أمبير 1.5 أمبير 8 أمبير

وقت إعادة الشحن 3 ساعات إلى ٪90 3 ساعات إلى ٪90 غير متاح 3 ساعات إلى ٪90 3 ساعات إلى ٪90 غير متاح

وضع آخر CVCF نعم )يتراجع إلى 60% من الحمل(

HMI

الشاشة شاشة المصفوفة النقطية

اللغة متعدد اللغات

USB LocalView 2.0 جاهز لاتصال USB

RS232  LocalView جاهز لاتصال )DB9( نعم

مدخل/مخرج جاف 1 مدخل جاف قابل لإعادة البرمجة؛ 1 مخرج جاف قابل لإعادة البرمجة

RPO نعم

فتحة ذكية )Socomec نعم )لبطاقات

بطاقة الشبكة  NetVision اختياري، بطاقة

بطاقة الملامس الجاف OP-ADC-NRT4 ،اختياري

برمجيات المراقبة LocalView

الجسم

الأداء

 الأبعاد

)عرض*طول*ارتفاع( مم
)2U(85.5*445*438 )2U(85.5*600*438

IP مستوى الحماية IP20

البيئة

 درجة حرارة

التشغيل
0 ÷ 45 درجة مئوية، 40 ÷ 45 درجة مئوية تنخفض إلى %80

الرطوبة النسبية %95-0

ارتفاع التشغيل 0 ~ 3000 م )الحمل يتراجع إلى 1٪ كل زيادة 100 م عند 1000 ~ 3000 م(

ضجيج صوتي > 45 ديسيبل في الجهة الأمامية 1 م > 50 ديسيبل في الجهة الأمامية 1 م

الشهادة 1-62040 CE, IEC/EN,1-62040 AS 

التوافق الكهرومغناطيسي 2-62040 EN IEC,2-62040 AS 

الملحق

كابل طاقة المدخل نعم

كابل طاقة الخرج )IEC نعم )لطرازات

EBM كابل )EBM نعم )في كابل

USB كابل نعم

طقم ضقبان مسننة نعم، حمولة 80 كجم كحد أقصى.

أقدام البرج نعم

حاجز الحامل نعم

الدليل )اللغة الإنجليزية( نعم
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التوجيه الصيني للحد من المواد الخطرة

产品中有害物质的名称及含量
اسم ومحتوى المواد الخطرة في المنتجات

部件名称
COMPONENT NAME

有害物质
 HAZARDOUS SUBSTANCE

)铅 (Pb
LEAD
 )Pb(

)汞 (Hg
 MERCURY

)(Hg

)镉 (Cd
 CADMIUM

)(Cd

六价铬
))Cr (VI(

 HEXAVALENT
CHROMIUM 

 ))Cr (VI(

  多溴联苯
)PBB(

 POLYBROMINATED
BIPHENYLS

 )PBB(

 多溴二苯醚
)PBDE(

 POLYBROMINATED
 )DIPHENYL ETHERS (PBDE

电池 类
البطارية      

印刷 电路 组件
PCBA      
 电源 线 插座
端子
WIRE TERMINAL

     

箱体 五金 类
العتاد/الأجهزة      

开关/断路器 类
 SWITCH, BREAKER,
 ETC

     

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

：�表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

：�表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限的免责条款：环保使用期限规定的具体期限仅为符合中华人民共和国的相应
的法律规定，并非代表我司向客户提供保证或负有任何义务。环保使用期限中假定客户按
照操作手册在正常情况下使用本产品。对于本产品中配备的某些组合件（例如，装有电池
的组合件）的环保使用期限，可能低于本产品的环保使用期限。

 .SJ/T 11364 تم وضع هذا الجدول وفقًًا لأحكام التوجيه

.GB/T 26572 محتوى هذه المواد الخطرة في جميع المواد المتجانسة لهذه المكونات أقل من الحد الذي يتطلبه التوجيه  :
.GB/T 26572 محتوى هذه المواد الخطرة في بعض المواد المتجانسة لهذه المكونات أعلى من الحد المطلوب بموجب التوجيه  :

إخلاء المسؤولية الخاص بفترة الاستخدام من أجل حماية البيئة )EPUP(: يتم توفير الرقم المقدم على أنه "فترة الاستخدام من أجل حماية البيئة" 

فقط من أجل الامتثال للقوانين المعمول بها في جمهورية الصين الشعبية. هذا لا ينشئ أي ضمانات أو التزامات نيابة عن شركتنا تجاه العملاء. 

يفترض رقم "فترة الاستخدام من أجل حماية البيئة" أنه سيتم استخدام المنتج في ظل الظروف العادية وفقًًا لدليل التشغيل. قد تحتوي بعض 

التجميعات داخل هذا المنتج )على سبيل المثال، التجميعات التي تحتوي على بطارية( على "فترة استخدام من أجل حماية البيئة" أقل من "فترة 

الاستخدام من أجل حماية البيئة" في هذا المنتج.
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