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• مخرج جاف قابل للبرمجة	

المخرج الجاف عبارة عن مرحل، ويمكن تكوين وظيفة المخرج الجاف )انظر الإعدادات< المخرج الجاف في القسم 3.8(.

تجفيف التعليقات

نوع الموصل 1 ممAWG 2/16 الحد الأقصى من الأسلاك

مواصفات المرحل الداخلي 24 فولت تيار مستمر/1 أمبير

عادي

فتح

المرحل

مزود الطاقة غير المنقطعة المستخدم

بطاقة أو صندوق WEB/SNMP )الخيار(.4 .3

مع تثبيت هذه البطاقة، يمكن توصيل الـ UPS مباشرة بشبكة LAN (RJ45 ethernet( والتحكم فيه عن بُعُد من متصفح الويب باستخدام 

بروتوكول TCP/IP. يجب الإشارة إلى الفقرات الخاصة بالحصول على وصف كامل للوظائف.

.UPS ملاحظة: قم بتمكين جهاز التحكم عن بعد من منح الإذن للبطاقة للتحكم في وحدة

4. 4.)NRT4-OP-ADC القابلة للبرمجة )الخيار I/O بطاقة الترحيل

بطاقة الإدخال/الإخراج للمرحل هي منتج لإدارة UPS مع 5 ملامسات إخراج مرحل لمراقبة الحالة و1 ملامس إدخال كـ UPO، وإيقاف تشغيل 

.UPS وضع البطارية، وإيقاف التشغيل في أي وضع، وتشغيل/إيقاف

الميزات:

.UPS مراقبة أحداث •

• 5 ملامسات إخراج للمرحل قابلة للبرمجة.

• قابل للتكوين بحيث يكون مفتوحًًا عادةًً أو مغلقًًا عادة لكل ملامس مرحل.

.UPS إيقاف تشغيل وضع البطارية، إيقاف التشغيل في أي وضع، وتشغيل/إيقاف ،UPO إشارة الإدخال قابلة للتكوين كـ •

• يمكن حماية ما يصل إلى 5 أجهزة كمبيوتر.
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التركيب.5 

يوصى بنقل المعدات إلى موقع التثبيت باستخدام رافعة أو شاحنة قبل إزالة مواد التعبئة.

يمكن تركيب النظام فقط بالاستعانة بفنيين مؤهلين طبقًًا للوائح السلامة المعمول بها.

الخزانة ثقيلة، يرجى تركيبها بالاستعانة بشخصين على الأقل.

فحص المعدات.5 .1

إذا تضررت أي أجزاء من الأجهزة أثناء الشحن، احتفظ بكرتونة الشحن ومواد التعبئة والتغليف للناقل أو مكان الشراء، ثم ارفع 
مطالبة بالأضرار الناجمة عن الشحن

إزالة مواد التعبئة من الوحدة.5 .2

إن إزالة مواد التعبئة والتغليف من على الوحدة في مكان منخفض الحرارة قد يؤدي إلى التكثيف داخل الكابينة وعليها. لا تقم 
بتركيب الوحدة حتى يصبح داخلها وخارجها جافا تماما )لمنع خطر حدوث صدمة كهربائية(
قم بإزالة مواد التغليف، وارفع الوحدة بالاستعانة بشخصين على الأقل

ملاحظة: الخزانة ثقيلة، يُرُجى الاطلاع على الوزن المحدد الموجود على الكرتون/الملصق

لا ترفع الوحدة من اللوحة الأمامية والخلفية

تخلص من مواد التعبئة والتغليف أو أعد تدويرها بطريقة مسؤولة أو خزنها لاستخدامها في المستقبل

يجب التخلص من مواد التعبئة وفقًًا لجميع اللوائح المحلية المتعلقة بالنفايات. تتم طباعة رموز إعادة التدوير على مواد 
التعبئة لتسهيل الفرز

RT UPS

*RT EBM

* 2U EBM بدون حبل لرفع البطارية
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التحقق من مجموعة الملحقات.5 .3

تأكد من أن العناصر الإضافية التالية مضمنة مع الوحدة.

NRT4-U050

NRT4-U060

NRT4-U080

NRT4-U100

NRT4-U060LB

NRT4-U100LB
NRT4-U108 NRT4-U110LB

NRT4-B060

NRT4-B100

كابل البطارية 1√ 1√ √

EBM كابل الكشف عن √

ضقيب ناقل نحاسي √ √

USB كابل √ √ √ √

طقم الكابلات المتوازية √ √ √ √

حوامل برجية √ √ √ √

لوحة تمديد للحاملات البرجية √

طقم حاجز الحامل √ √ √ √

طقم ضقبان الرف )الحمل الأقصى 80 كجم( O O O O √

تعليمات السلامة √ √ √ √ √

دليل ملصقات السلامة متعدد اللغات √ √ √ √ √

دليل المستخدم √ √ √ √

O: اختياري، الافتراضي هو عدم التكوين؛  √: التكوين القياسي؛ 

)1( جانب واحد حر.
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تركيب الوحدة.5 .4

تدعم وحدة الـ UPS وضعين للتركيب: التركيب في شكل الرفوف والبرجي.
للحفاظ على تهوية جيدة، يُرُجى ترك مساحة خالية )500 ملم على الأقل( للألواح الأمامية / الخلفية للوحدة.

لا تحمل اللوحة الأمامية/الخلفية للوحدة أثناء التركيب.

• تركيب الرف	

هذه الطريقة مناسبة لتركيب كابينة رفوف مقاس 19 بوصة، ومن المستحسن ألا يقل عمق الكابينة عن 800 ملم.  

UPS طراز

قم بتحديد الموضع النهائي وأبق على مساحة "2U" لهذا التركيب.
	1 ركب قطم القضبان )إذا تم تكوينها(. طقم القضبان هذا "2U ومع فتحات البراغي )M5("، عمق طقم القضبان: 1000-445 ملم..

D

1U

اربط طقم القضبان في الكابينة باستخدام 8 قطع من براغي M5 + فلكات )كما هو موضح أدناه(:
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	2 قم بتركيب "حامل الحاجز" على الوحدة باستخدام براغي M4 )الرأس المسطحة(..

	3 قم بإدخال الوحدة داخل "طقم القضبان" وتأكد من إحكام ربط "برغي تثبيت الرف"..

)3U 2 أوU طراز( EBM

.UPS 3" لهذا التركيب، ويوصى بتركيبه أسفلU" 2" أوU" قم بتحديد الموضع النهائي وأبق على مساحة
	1 ركِّب طقم القضبان )إذا تم تكوينه(: كما هو الحال مع UPS كما هو موضح أعلاه..
	2 قم بتركيب "حامل الحاجز" على الوحدة باستخدام براغي M4 )الرأس المسطحة(..
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	3 قم بإدخال الوحدة داخل "طقم القضبان" وتأكد من إحكام ربط "برغي تثبيت الرف"..

• التركيب البرجي	

UPS طراز

	1 قم بتدوير طرازات LCD في اتجاه البرج..

	2 قم بإعداد "قدم البرج"، ثم قم بإدخال الوحدة إلى "قدم البرج"..

 

EBM طراز

	1 ..UPS قم بإعداد "لوحة التمديد" على النحو الموضح أدناه وقم بتركيبها على "قدم البرج" من
	2 قم بإدخال UPS و EBM في "قدم البرج" بشكل فردي: قم بوضع وحدة EBM على الجانب الأيمن لوحدة UPS وقم .

بمحاذاتها مع اللوحة الأمامية.
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توصيل كابلات الطاقة.5 .5

.EBM/MBP بـ UPS المختلفة وكيفية توصيل UPS بطرز AC IN/OUT يشرح هذا الفصل كيفية توصيل كابل

توصيل أسلاك المدخل/المخرج.5 .5.1

قبل توصيل أسلاك UPS، يجب تكوين قاطع التيار الكهربائي وموصل التغذية المرتجعة لتجنب تغذية الوحدة بالطاقة. يجب وضع ملصق 

التحذير "خطر بسبب جهد التغذية المرتجعة" على موصل أو جهاز التغذية المرتجعة. قبل التشغيل، يجب قطع مدخل UPS وفحص الجهد في 

جميع الأطراف لتجنب أي جهد كهربائي خطير. يجب أن يكون تيار تصنيف موصل التغذية المرتجعة أعلى من تيار مدخل UPS المصنف. توضح 

.UPS الأشكال أدناه نظام الأسلاك الخاص بمداخل ومخارج

نظام مدخل أحادي الطور

PE

PE

N

N

L

L

PE

N

L

PE

N

L

Breaker Contactor AC Input AC Output
ESD Switch

User’s 
equipment

The breaker also can be
used as disconnect device

UPS
Coil

نظام مدخل ثلاثي الطور

PE

PE

N

N

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

L

N

L

PE PE

Breaker Contactor AC Input AC Output

User’s 
equipment

The breaker also can be
used as disconnect device

UPS

Coil

ESD Switch

خطر! يجب أن يكون التيار المقدر لمفتاح مصدر الطاقة الرئيسي أعلى من تيار مدخل UPS، وإلا فقد يحترق مفتاح مصدر 
الطاقة الرئيسي!

في نظام الإدخال ثلاثي الطور UPS، يقوم التجاوز بربط مرحلة الإدخال R مباشرةًً بالمخرج: في هذه الحالة يتم توصيل الحمل 
.UPS بطور واحد كما هو الحال في نظام الإدخال أحادي الطور لوحدة
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الحماية الموصى بها في الاتجاه العلوي والتبديل في الاتجاه السفلي:

UPS تصنيف طاقة الـ قاطع دائرة كهربائية على أول الخط
جهاز الكشف عن التيار المتبقي 

في أعلى الخط
التغذية المرتجعة

موصل
أول الخط

المفتاح

5000 فولت أمبير منحنى D – 50 أمبير )1 أطوار( 100 مللي أمبير من النوع أ 50 أمبير )1 أطوار( 40 أمبير )1 أطوار(

6000 فولت أمبير منحنى D – 63 أمبير )1 أطوار( 100 مللي أمبير من النوع أ 63 أمبير )1 أطوار( 40 أمبير )1 أطوار(

8500 فولت أمبير منحنى D – 80 أمبير )1 أطوار( 100 مللي أمبير من النوع أ 80 أمبير )3 أطوار( 63 أمبير )1 أطوار(

8500 فولت أمبير 3-1 منحنى D – 80 أمبير )3 أطوار( 100 مللي أمبير من النوع أ 80 أمبير )3 أطوار( 63 أمبير )1 أطوار(

10000 فولت أمبير منحنى D – 80 أمبير )1 أطوار( 100 مللي أمبير من النوع أ 80 أمبير )1 أطوار( 63 أمبير )1 أطوار(

10000 فولت أمبير 3-1 منحنى D – 80 أمبير )3 أطوار( 100 مللي أمبير من النوع أ 80 أمبير )3 أطوار( 63 أمبير )1 أطوار(

اقرأ تعليمات السلامة المتعلقة بمتطلبات الحماية من التغذية المرتجعة

الحد الأدنى من مساحة المقطع العرضي للكابل الموصى به:

الطراز ...NRT4-U50/U60 ...NRT4-U080/U100 ...NRT4-U108/U110

موصل تأريض وقائي )3( 10 مم2 10 مم2  10 مم2 

)N (3 الكابل ،L المدخل 6 مم2  10 مم2 10 مم2

)N (1) (3 الكابل ،L المخرج 6 مم2  10 مم2 10 مم2

كابل البطارية )2( )3( 6 مم2  10 مم2  10 مم2 

)1( يُوُصى بألا يتجاوز طول كابل المخرج 10 أمتار، وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث تداخل لاسلكي. إذا كان طول كابل المخرج يزيد عن 10 

أمتار، فيرجى الاتصال بالموزعين/الوكلاء للحصول على التفاصيل.

)2( يقترح استخدام "كابل البطارية" القياسي الموجود في العبوة عند توصيل حزمة البطارية بوحدة UPS. إذا كانت هناك حاجة لتركيب كابل 

بطارية إضافي، يجب أن يتوافق مع مواصفات الكابل والحد الأقصى لطول كابل البطارية البالغ 10 أمتار والذي هو مناسب للاستخدام. إذا كان 

طول كابل البطارية يزيد عن 10 أمتار، فيرجى الاتصال بالموزعين/الوكلاء للحصول على التفاصيل.

)3( أقصى مساحة مقطع عرضي: 16 ملم2.

5.2. 5.)UPS الوصول إلى الكتل الطرفية )مصدر التيار المتردد إلى

تيار عالي التسرب

توصيل التأريض ضروري قبل توصيل مصدر إمداد الطاقة

يجب أن يقوم أشخاص مؤهلون بتنفيذ هذا النوع من التوصيل. قبل إجراء أي توصيل، تحقق من أن أجهزة الحماية الأولية 
)مصدر التيار المتردد العادي ومصدر التيار المتردد لتحويل المسار( مفتوحة "O" )إيقاف(. صل دائمًاً سلك التأريض أوالًا
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	1 أزل الغطاء الصغير من كتلة الأطراف..
	2 قم بتوصيل كابل التيار المتردد بالكتل الطرفية:.

طراز 1/1-:

L NAC OUT L N AC IN

طراز 1/3-:

التكوين 1-1 	
	 كتلة طرفية قصيرة لمدخل "UPS L1/L2/L3" مع "ضقيب توصيل"، ثم توصيل كابل التيار المتردد.

L NAC OUT L1 L2 L3 N AC IN

تكوين 3-1 	

L NAC OUT L1 L2 L3 N AC IN
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ملحوظة: للتوصيل الصحيح للكابلات، يوصى بتوصيل هذه الكابلات باللوحة الخلفية على النحو التالي

L NAC OUT L N AC IN

	3 استبدل الغطاء الصغير لكتلة الأطراف..



552935A - SOCOMEC - كيلو فولت أمبير NETYS RT 5-1038 العربية

5.3. 5.)UPS الوصول إلى موصل البطارية )مصدر التيار المستمر إلى

	1 �تأكد من إيقاف تشغيل UPS تمامًا قبل توصيل EBM أو فصله..
	2 ..UPS متوافقة مع تكوين EBM تأكد أن مواصفات ،EBM ق�بل توصيل
	3 لا تقم بعكس قطبية البطارية الخارجية..
	4 ..SOCOMEC UPS تعد خزائن البطاريات هذه جزءًا من نظُم
	5 تأكد من استخدام خزائن البطاريات هذه فقط مع وحدات SOCOMEC UPS المناسبة..
	6 ..UPS قبل توصيل أطراف البطارية بـ EBM تأكد من فصل كابل البطارية من

• الاتصال بجهاز EBM المكُوّن: 	

"EBM باستخدام "كابل البطارية" و "كابل الكشف عن UPS بـ EBM قم بتوصيل

• الاتصال بـ EBM الخاص بالمستخدم:  	

قم بتوصيل EBM بـ UPS باستخدام "كابل البطارية" )الخيار المُكُوّّن(

+
-
PE

+
-
PE



552935A - SOCOMEC - كيلو فولت أمبير NETYS RT 5-10 العربية39

• التوصيل باستخدام NRT4-OP-MBP )مصدر NRT4-OP-MBP إلى UPS فقط(	

NRT4-OP-MBP هو وحدة UPS اختيارية، ويمكن استخدام UPS مع NRT4-OP-MBP لتنفيذ وظيفة تحويل المسار للصيانة من أجل 

 .UPS ضمان عدم تأثر خرج النظام أثناء صيانة

راجع دليل المستخدم الخاص بـ NRT4-OP-MBP للتفاصيل.

UPS

EBM

MBP
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تركيب وتشغيل النظام المتوازي )اختياري(.5 .6

إذا تم تكوين جهاز UPS الخاص بك بوظيفة التوازي، فمن الممكن توصيل ما يصل إلى 3 أجهزة UPS بالتوازي لتكوين طاقة خرج مشتركة 

وزائدة. 

في النظام المتوازي، يكون التركيب الميكانيكي لكل وحدة هو نفسه كما في النظام الفردي. للتفاصيل، يُرُجى الرجوع إلى الفصل 5.5:

رسم تخطيطي لكابل التيار المتردد للنظام المتوازي:

توصيل لكابل التيار المتردد.5 .6.1

	1 متطلب طول الأسلاك:.

عندما تكون المسافة بين الحمل ووحدة UPS المتوازية أقل من 10 أمتار، يكون فرق الطول بين خطوط الدخل/الخرج بين 

وحدات UPS في النظام المتوازي أقل من 20%.

عندما تكون المسافة بين الحمل ووحدة UPS المتوازية أكبر من 20 مترًاً، يكون فرق الطول بين خطوط الدخل/الخرج بين 

وحدات UPS في النظام المتوازي أقل من 5%.

	2 في النظام المتوازي، لا يتم دعم تطبيق البطارية المشترك. ولتوصيل EBM بشكل مستقل بكل UPS، يرُجى الرجوع إلى .

الفصل 5.5.3.

	3 يتطلب التركيب الاحترافي، يرُجى ضبط النظام المتوازي في المنطقة المحظورة!.

AC IN AC OUT

UPS #1

UPS #2

UPS #3

ESD Switch
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• الطراز 1-1

L OUT N L IN N

UPS1 Output Breaker UPS2 Output Breaker

Output Line Output Neutral

UPS1 Input Breaker

Input Line

GroundGround

Input Neutral

UPS2 Input Breaker

L OUT N L IN N

إلى مفتاح ESD المشترك
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• الطراز 3-1

وضع 1-1

UPS 1 Input Breaker

UPS 1 Output Breaker UPS 2 Output Breaker

AC OUT AC IN AC OUT AC IN

Ground Ground

Output Line Intput LineOutput Neutral Input Neutral

UPS 2 Input Breaker

وضع 3-1

UPS 2 Input BreakerUPS 1 Input Breaker

UPS 1 Output Breaker UPS 2 Output Breaker

AC OUT AC IN AC OUT AC IN

Ground Ground

Output Line Output Neutral Input Line Input Neutral

إلى مفتاح ESD المشترك

إلى مفتاح ESD المشترك
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توصيل كابل الإشارة المتوازي.5 .6.2

مخطط توصيل كابل الإشارة المتوازي:

UPS #1 UPS #2 UPS #3

قم بإزالة غطاء "الصندوق المتوازي"، ثم قم بتوصيل كل وحدة UPS واحدة تلو الأخرى باستخدام "كابل التوازي"، وتأكد من تركيب الكابل في 

منفذ التوازي بإحكام.

يوصى بقفل "كابل التوازي" )كما هو موضح أعلاه( لمنع المنافذ الموازية من التعرض لقوة سحب غير متوقعة والتسبب في خطأ النظام المتوازي.

تشغيل النظام المتوازي.5 .6.3

قم بتشغيل قواطع الدخل لوحدة UPS المتوازية. بالضغط على زر  باستمرار لوحدة UPS واحدة للنظام، ثم سيبدأ النظام ويدخل في 

وضع الخط )إذا كان تحويل المسار التلقائي = تمكين( وسيعمل النظام بشكل طبيعي بالتوازي.
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التشغيل.6 

قم بإزالة الفيلم الواقي من الشاشة

بدء تشغيل UPS باستخدام التيار الكهربائي.6 .1

1 2 3

ESC ESC ESC

تشغيل الطاقة مع المرفق وضع الاستعداد التلقائي وضع تحويل المسار الأوتوماتيكي )ممكّّن(

4 5

ESC ESC

3 ثانية
UPS يعمل بالعاكس
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بدء تشغيل UPS باستخدام طاقة البطارية.6 .2

قبل استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون UPS قد تم تشغيله بواسطة مزود الطاقة الرئيسي مع تمكين المخرج مرة واحدة على 
الأقل

.”chapter “3.8. User settings - Cold start 26 يمكن تعطيل بدء تشغيل البطارية. ارجع إلى صفحة

1 2 3

ESC ESC ESC

ESC من أجل تشغيل الطاقة المس  1 ثانية
UPS وضع البطارية لـ

3. 6.UPS إيقاف تشغيل

1 2 3

ESC ESC ESC

4 ثانية

UPS في وضع تحويل المسار )تمكين( افصل التيار الكهربائي

4 5

ESC ESC

UPS إيقاف تشغيل الإيقاف الكامل للتشغيل
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 7.UPS صيانة

رعاية المعدات.7 .1

للحصول على أفضل الصيانة الوقائية، حافظ على المنطقة المحيطة بالوحدة نظيفة وخالية من الغبار. إذا كان الجو مغبرًاً جدًًا، نظف السطح 

الخارجي للنظام بمكنسة كهربائية.

للحصول على عمر البطارية الكامل، اجعل الوحدة في درجة الحرارة المحيطة التي تبلغ 25 درجة مئوية )77 فهرنهايت(.

ملاحظة: يتم تصنيف البطاريات لعمر افتراضي مدته 5-3 سنوات. يختلف طول عمر الجهاز على تواتر الاستخدام وحرارة 
المكان. إن البطاريات المستعملة لأطول من عمرها الافتراضي قد تتسبب غالبًًا في انخفاض حاد في أوقات التشغيل. استبدل 

البطاريات على الأقل كل 4 سنوات للحفاظ على أداء الجهاز بأقصى كفاءة.

2. 7.UPS نقل

ملاحظة: يرجى نقل UPS في العبوة الأصلية فقط. إذا تطلب UPS أي نوع من وسائل النقل، فتحقق من فصل UPS وإيقاف 
تشغيله.

تخزين الوحدة.7 .3

إذا قمت بتخزين الوحدة لفترة طويلة، فقم بإعادة شحن البطارية كل 6 أشهر عن طريق توصيل وحدة UPS بالتيار الرئيسي. يوصى بشحن 

البطاريات بالكامل )راجع حالة البطارية على شاشة LCD( بعد التخزين لفترة طويلة.

إذا لم يتم شحن البطاريات خلال ستة أشهر، فلا تستخدمها. اتصل بأحد فنيي الصيانة.
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استكشاف الأعطال وإصلاحها.8 

تم تصميم سلسلة UPS أيضًًا للحصول على تشغيل تلقائي وقوي وإصدار الإنذارات لتنبيهك عند حدوث مشكلات محتملة في التشغيل. عادة لا 

تعني أجهزة الإنذار المعروضة على لوحة التحكم أن خرج الطاقة متأثر. بدلا من ذلك، فهي أجهزة إنذار وقائية تهدف إلى تنبيه المستخدم.

• �الحوادث هي معلومات الحالة الصامتة التي يتم تسجيلها في سجل الحوادث. مثال = "شحن البطارية".	

• �يتم تسجيل الإنذارات في سجل الحوادث ويتم عرضها على شاشة حالة LCD مع وميض الشعار. قد يتم الإعلان عن بعض الإنذارات من 	

خلال صفير كل ثانية. مثال = "البطارية منخفضة".

• �يتم الإعلان عن الأعطال بواسطة صفير مستمر ومؤشر LED أحمر، يتم تسجيلهما في سجل الحوادث. مثال = دائرة قصيرة في المخرج.	

.UPS استخدم مخطط استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالي لتحديد حالة إنذار
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الإنذارات والأعطال المعتادة.8 .1

:History logو UPS للتحقق من وضع
	1 اضغط على أي زر على الشاشة الأمامية لتنشيط خيارات القائمة..
	2 ESC في قائمة "سجل المحفوظات".. اضغط على 
	3 قم بالتمرير خلال الحوادث المدرجة أو الأعطال..
	4 ESC في قائمة "وضع UPS" لأجهزة الإنذار الحالية.. اضغط على 

يصف الجدول التالي الظروف النموذجية.

تحذير

عرض المشكلة الأسباب المحتملة العلاج

On Maintain Bypass مفتاح تحويل المسار من أجل الصيانة مفتوح افحص حالة مفتاح تحويل المسار من أجل الصيانة

إنذار عطل أسلاك الموقع UPS تم عكس المرحلة والموصل المحايد لدخل نظام اعكس أسلاك طاقة التيار الرئيسي

No battery حزمة البطارية غير متصلة بطريقة صحيحة
أجرِِ اختبار البطارية للتأكيد

افحص اتصال بنك البطارية بجهاز UPS فحصًًا مناسبًً
افحص تشغيل قاطع البطارية أو جودة المنصهر

Battery low فلطية البطارية منخفضة
عندما ينطلق الإنذار الصوتي كل ثانية، فإن البطارية تكون 
فارغة تقريبًًا

End battery life وصلت البطارية إلى نهاية عمرها الافتراضي استشر الوكيل إذا كنت تريد استبدال البطارية

Power overload UPS متطلبات الطاقة تتجاوز قدرة
افحص الحمولات، وأزل بعض الحمولات غير الحرجة.
افحص بحثًاً عن عطل في بعض الحمولات

Overload pre-alarm يتجاوز الحِِمل القيمة المحددة مسبقًً تحقق من الأحمال أو أعد ضبط قيمة الإنذار المسبق

Fan lock مشكلة في المروحة 
تحقق مما إذا كانت المروحة تعمل بشكل طبيعي أو أن كابل 
اكتشاف المروحة غير متصل

UPS temp. alarm ارتفاع درجة حرارة UPS الداخلية ارتفاعًًا شديدًً افحص تهوية UPS، وتحقق من حرارة الوسط البيئي

Amb. temp. alarm درجة حرارة المكان مرتفعة للغاية افحص تهوية المكان

Imminent shutoff الوقت المتبقي للبطارية الاحتياطية غير كاف حماية معدات التحميل في الوقت المناسب
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عطل

عرض المشكلة الأسباب المحتملة العلاج

Inverter overload حمل زائد
افحص الحمولات، وأزل بعض الحمولات غير الحرجة.
افحص بحثًاً عن عطل في بعض الحمولات

Bypass overload حمل زائد
افحص الحمولات، وأزل بعض الحمولات غير الحرجة.
افحص بحثًاً عن عطل في بعض الحمولات

Out. short circuit
معاوقة منخفضة بدرجة غير معقولة موضوعة على مخرجه، 
وتُعُتبر دائرة قصيرة

 UPS أزِلِ جميع الحمولات. أوقف تشغيل
تحقق مما إذا كانت مخارج الجهاز L و N بها دائرة قصيرة، أو إذا كانت الأحمال معيبة 

)بها دائرة كهربائية قصيرة(.
تأكد أن دارة القصر مزالة قبل التشغيل مجددًًا

UPS temp. fault ارتفاع درجة حرارة UPS الداخلية ارتفاعًًا شديدًً افحص تهوية UPS، وتحقق من حرارة الوسط البيئي

DC bus + or - too high
 DC BUS- الجهد الكهربائي + أو ،UPS خطأ داخلي في
مرتفع جدًً

استشر الوكيل

DC bus + or - too low خطأ داخلي في UPS، الجهد + أو DC BUS منخفض جدًً استشر الوكيل

DC bus unbalanced
 DC و + DC Bus فرق الجهد بين ،UPS خطأ داخلي في
bus- كبير جدًً

استشر الوكيل

ناقل التيار المستمر به دائرة قصيرة UPS عطل داخلي في استشر الوكيل

Max inverter volt خطأ داخلي في UPS، جهد العاكس مرتفع جدًً استشر الوكيل

Min inverter volt خطأ داخلي في UPS، جهد العاكس منخفض جدًً استشر الوكيل

حالات اخرى

عرض المشكلة الأسباب المحتملة العلاج

لا توجد إشارة، لا توجد نغمة تحذير على الرغم من 
توصيل النظام بالتيار الكهربائي وبإمدادات الطاقة

لا فلطية دخل
افحص أسلاك المبنى وكابل الدخل
افحص لمعرفة ما إذا كان قاطع الدخل مغلقًًا

يضيء مؤشر LED باللون الأصفر على الرغم من 
أن إمداد الطاقة متاح

العاكس لا يعمل .UPS اضغط على الزر لتشغيل

فترة الإمداد عند الطوارئ أقصر من القيمة 
الاسمية

البطاريات غير مشحونة تمامًًا/ البطاريات معطوبة اشحن البطاريات على الأقل لمدة 12 ساعة، ثم تحقق من السعة

إسكات الإنذار.8 .2

اضغط على زر ESC (Escape( لمدة 3 ثوانٍٍ على شاشة اللوحة الأمامية لكتم صوت الإنذار. تحقق من حالة الإنذار، وقم بتنفيذ الإجراء المناسب 

لحل الحالة. إذا تغيرت حالة الإنذار أو إذا تم الضغط على زر "esc" على اللوحة الأمامية لمدة 3 ثوانٍٍ، يصدر صوت التنبيه مرة أخرى، متجاوزًاً 

صوت الإنذار السابق.
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المواصفات.9 

1. 9.UPS الرسم البياني لجهاز

IP EMI

BAT
BUCK

(DC/DC)

REC
BOOST
(DC/DC)

INV
(DC/AC)

Internal
Bypass

OP EMI
Main Input

UPS OUTPUT

IP
SW

BYPASS
RLY

INV
RLY

AC/DC
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2. 9.UPS مواصفات

الطرازات
NRT4-

…U050

NRT4-

…U060

NRT4-

…U060LB

NRT4-

…U080

NRT4-

…U100

NRT4-

...U100LB

NRT4-

…U108

NRT4-

…U110
NRT4-

...U110LB

يشار إليها أيضًًا باسم 5K 6K 6LB 8K5 10K 10LB
 8K5 

)3:1(

10K 

)3:1( 
)10LB (3:1

الطاقة المقننة )1(

5 كيلو فولت 

 أمبير

5 كيلو واط

6 كيلو فولت 

 أمبير

6 كيلو واط

6 كيلو فولت 

 أمبير

6 كيلو واط

8.5 كيلو فولت 

 أمبير

8.5 كيلو واط

10 كيلو فولت 

 أمبير

10 كيلو واط

10 كيلو فولت 

 أمبير

10 كيلو واط

8.5 كيلو فولت 

 أمبير

8.5 كيلو واط

10 كيلو فولت 

 أمبير

10 كيلو واط

10 كيلو فولت 

 أمبير

10 كيلو واط

التردد المقدر 60/50 هرتز

الدخل

نطاق الفلطية

)جهد المرحلة(

Load

100%

50%

110VAC 160VAC 276VAC Input Voltage

110 فولت تيار متردد - 276 فولت تيار متردد

الفولطية المقننة

)جهد المرحلة(
220/230 240 فولت تيار متردد

الحد الأقصى للتيار )1 طور( مع بطارية 
16 قطعة )2(

29 أمبير 34 أمبير 42 أمبير - - - - - -

الحد الأقصى للتيار )مرحلة واحدة( مع 
بطارية 20 قطعة )2(

 - - - 47 أمبير 54 أمبير 65 أمبير 47 أمبير 54 أمبير 65 أمبير

الحد الأقصى للتيار )3 مراحل( مع 
بطارية 20 قطعة )2(

- - - - - -

L1 42 A

L2/L3

16 أمبير

L1 49 A

L2/L3

19 أمبير

L1 52 A

L2/L3

22 أمبير

نطاق التردد
70-40 هرتز عند حمل ≥ 60٪

55-45 هرتز )نظام 50 هرتز( / 66-54 هرتز )نظام 60 هرتز( عند حمل < 60%

عامل الطاقة < 0.99 حمل مقاوم كامل )3(

التشوه التوافقي الكلي للتيار > %3 حمل مقاوم كامل )3(

التوصيل الكتلة الطرفية

نظام إمداد الدخل الكهربائي TN، TT، IT

الشحن 

تيار )1( 

النطاق 1÷4 أمبير 1÷4 أمبير 2÷12 أمبير 1÷4 أمبير 1÷4 أمبير 2÷12 أمبير 1÷4 أمبير 1÷4 أمبير 2÷12 أمبير

الافتراضي 1.4 أمبير 1.4 أمبير 4 أمبير 2 أمبير 2 أمبير 4 أمبير 2 أمبير 2 أمبير 4 أمبير
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الطرازات
NRT4-

…U050

NRT4-

…U060

NRT4-

…U060LB

NRT4-

…U080

NRT4-

…U100

NRT4-

...U100LB

NRT4-

…U108

NRT4-

…U110
NRT4-

...U110LB

الخرج

الفولطية المقننة

)جهد المرحلة(
220/230/240 فولت تيار متردد

الحِِمل الزائد في الوضع العادي

٪105 ٪125- حِِمل، 10 دقائق نقل إلى تحويل المسار؛

٪125 ٪150- حِِمل، 30 ثانية نقل إلى تحويل المسار؛

< ٪150 حِِمل، 0.5 ثانية نقل إلى تحويل المسار

تيار الدائرة القصيرة في الوضع العادي

لـ 200 مللي ثانية كحد أقصى

54 أمبير لـ 

200 مللي ثانية 

كحد أقصى

54 أمبير لـ 

200 مللي ثانية 

كحد أقصى

54 أمبير لـ 

200 مللي ثانية 

كحد أقصى

113 أمبير لـ 

200 مللي ثانية 

كحد أقصى

113 أمبير لـ 

200 مللي ثانية 

كحد أقصى

113 أمبير لـ 

200 مللي ثانية 

كحد أقصى

113 أمبير لـ 

200 مللي ثانية 

كحد أقصى

113 أمبير لـ 

200 مللي ثانية 

كحد أقصى

113 أمبير لـ 

200 مللي ثانية 

كحد أقصى

التردد 50 / 60 هرتز± 0.1 هرتز

THDv > %1 حمل مقاوم كامل

 عامل 

الذروة
3:1

خط النقل الزمني >-< البطارية 0 مللي ثانية

وقت نقل العاكس >-< تحويل المسار 0 مللي ثانية

البطارية

جهد البطارية
)5K/6K/6LB( 192 فولت تيار مستمر

])8.5K / 10K / 10LB / 10K (3-1) / 10LB (3-1[ 240 فولت تيار مستمر

رقم البطارية
)5K/6K/6KS( 16 قطعة

])8.5K / 10K / 10LB / 10K (3-1) / 10LB (3-1[ 20 قطعة

البيئة

درجة الحرارة المحيطة 0 ÷ 45 درجة مئوية

الرطوبة النسبية 0 ÷ %95 )بدون تكثيف(

ارتفاع التشغيل أقل من 3000 متر )بتقنين منخفض للاستخدام فوق 1 كم، يجب أن تنخفض الحمولة بنسبة ٪1 كل 100 متر(

درجة حرارة التخزين

)بالبطارية(
15- درجة مئوية ÷ 40 درجة مئوية

درجة حرارة التخزين

)بدون بطارية(
25- درجة مئوية ÷ 55 درجة مئوية

ضجيج صوتي > 50 ديسيبل عند %70 من الحمل > 55 ديسيبل عند %70 من الحمل

المعايير

السلامة IEC/EN 62040-1, AS 62040.1

التوافق الكهرومغناطيسي IEC/EN 62040-2, AS IEC 62040.2

الأداء IEC/EN 62040-3

)1( �في وضع التشغيل الحر ووضع المحول، يجب إلغاء تصنيف UPS إلى ٪60 من السعة )طاقة المخرج المقدرة والحد الأقصى لتيار الشحن(.

)2( @ جهد طور المدخل 220 فولت تيار متردد، طاقة المخرج المقدرة والشحن الأقصى.

)3( 1:1 الاتصال
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التوجيه الصيني للحد من المواد الخطرة

产品中有害物质的名称及含量
اسم ومحتوى المواد الخطرة في المنتجات

部件名称
COMPONENT NAME

有害物质
 HAZARDOUS SUBSTANCE

)铅 (Pb
LEAD
 )Pb(

)汞 (Hg
 MERCURY

)(Hg

)镉 (Cd
 CADMIUM

)(Cd

六价铬
))Cr (VI(

 HEXAVALENT
CHROMIUM 

 ))Cr (VI(

  多溴联苯
)PBB(

 POLYBROMINATED
BIPHENYLS

 )PBB(

 多溴二苯醚
)PBDE(

 POLYBROMINATED
 )DIPHENYL ETHERS (PBDE

电池 类
البطارية      

印刷 电路 组件
PCBA      

 电源 线 插座
端子
WIRE TERMINAL

     

箱体 五金 类
العتاد/الأجهزة      

开关/断路器 类
 SWITCH, BREAKER,
 ETC

     

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

：�表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以
下。

：�表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量
要求。

环保使用期限的免责条款：环保使用期限规定的具体期限仅为符合中华人民共和国的相应
的法律规定，并非代表我司向客户提供保证或负有任何义务。环保使用期限中假定客户按
照操作手册在正常情况下使用本产品。对于本产品中配备的某些组合件（例如，装有电池
的组合件）的环保使用期限，可能低于本产品的环保使用期限。

 .SJ/T 11364 تم وضع هذا الجدول وفقًًا لأحكام التوجيه

GB/T 26572 محتوى هذه المواد الخطرة في جميع المواد المتجانسة لهذه المكونات أقل من الحد الذي يتطلبه التوجيه  :

GB/T 26572 محتوى هذه المواد الخطرة في بعض المواد المتجانسة لهذه المكونات أعلى من الحد المطلوب بموجب التوجيه  :

إخلاء المسؤولية الخاص بفترة الاستخدام من أجل حماية البيئة )EPUP(: يتم توفير الرقم المقدم على أنه "فترة الاستخدام من أجل حماية البيئة" 

فقط من أجل الامتثال للقوانين المعمول بها في جمهورية الصين الشعبية. هذا لا ينشئ أي ضمانات أو التزامات نيابة عن شركتنا تجاه العملاء. 

يفترض رقم "فترة الاستخدام من أجل حماية البيئة" أنه سيتم استخدام المنتج في ظل الظروف العادية وفقًًا لدليل التشغيل. قد تحتوي بعض 

التجميعات داخل هذا المنتج )على سبيل المثال، التجميعات التي تحتوي على بطارية( على "فترة استخدام من أجل حماية البيئة" أقل من "فترة 

الاستخدام من أجل حماية البيئة" في هذا المنتج.
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