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Supports de barres
Montage à plat unipolaire 

Avantages

Matériaux isolants
La gamme de support de barres à plat SB P 
à entrephase fixe est fabriquée en matière 
isolante. Ce matériau, permet de ne pas 
avoir de risques par rapport aux distances 
d’isolement et les lignes de fuites. 

Robustesse
La plupart des supports de barres ont une 
fixation M8 ce qui procure une grande 
robustesse de toute la construction du jeu  
de barres.

Adaptabilité
L’entraxe de fixation des supports de barres 
est compatible avec n’importe quelle armoire 
du marché.

	> Distribution électrique

La solution pour

	> IEC 61439-1
	> IEC 60865-1

Conformité aux normes

	> Matériaux isolants
	> Robustesse
	> Adaptabilité

Les points forts

Fonction

Les supports de barres isolants SOCOMEC assurent :
- le montage et la fixation du jeu de barres dans un tableau,
- le maintien du jeu de barres pendant un court-circuit.
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Guide de choix

Le respect des distances maximales entre deux supports garantit la 
tenue des supports de barres aux valeurs des courants de court-circuit 
indiquées. A ces valeurs, il peut apparaître une déformation des barres 
de cuivre. Ces déformations sont admises par la norme IEC 61439-1 
dans la mesure où elles respectent les distances d’isolement.

Ce qu’il faut savoir
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Courant nominal In

Icc jusqu’à 50 kA

SB 205 SB 306 

Icc jusqu’à  
80 kA

Montage à plat

Isolateurs hexagonaux

SB 3SB 2
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Références

Accessoires

Isolateur hexagonal

Vis sans tête

Hauteur H (mm)
Taraudage  

M
A commander par 

multiple de 
Femelle-femelle

Référence
Mâle-femelle

Référence
Mâle-mâle
Référence

16 M4 10 - 5038 1604 5039 1604
16 M5 10 - 5038 1605 5039 1605
20 M4 10 5031 2004 - -
20 M6 10 5031 2006 - -
25 M5 10 - 5038 2505 5039 2505
25 M6 10 5031 2506 5038 2506 5039 2506
30 M6 10 5031 3006 - -
30 M8 10 5031 3008 - -
35 M6 10 5031 3506 - -
35 M8 10 5031 3508 5038 3508 5039 3508
35 M10 10 5031 3510 5038 3510 5039 3510
40 M8 10 5031 4008 - -
40 M10 10 5031 4010 - -
45 M8 10 5031 4508 - -
45 M10 10 5031 4510 - -
50 M8 10 5031 5008 5038 5008 5039 5008
50 M10 10 5031 5010 5038 5010 5039 5010
50 M12 10 5031 5012 - -
60 M10 10 5031 6010 5038 6010 5039 6010
65 M10 10 5031 6510 - -
70 M12 10 5031 7012 - -

Support type SB

Type support Tension d’isolement (VAC) Nb de barres
Largeur barre 

(mm)
A commander par 

multiple de Référence

SB 2 690 1 32-40 6 5022 0110
SB 3 nu 690 1 … 2 32-63 6 5023 0111
SB 3 pré-équipé 690 1 … 2 32-63 6 5023 0110
SB 205 1 000 1 … 3 100 6 5022 5110
SB 306 1 000 1 … 3 160 6 5023 6110

Longueur (mm) Filetage
A commander par 

multiple Référence
20 M6 20 5032 2006
20 M8 20 5032 2008
25 M6 20 5032 2506
25 M8 20 5032 2508
30 M6 20 5032 3006
30 M8 20 5032 3008
40 M8 20 5032 4008
40 M10 20 5032 4010
50 M12 20 5032 5012
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Caractéristiques 
Isolateur hexagonal

Hauteur Taraudage Tension nominale (V) Tension d’isolement (VAC) Caractéristiques mécaniques (daN) Couple de serrage maxi

H (mm) M AC/DC 50 Hz 1 min Crête Flexion Traction (Nm)

16 M4 500 3000 5500 100 150 3

16 M5 500 3000 5500 100 150 6

20 M4 500 3000 5500 70 170 9

20 M6 500 3000 5500 100 190 8

25 M5 500 3000 5500 180 400 6

25 M6 500 3000 5500 170 370 12

30 M6 1 000 6000 11000 200 650 22

30 M8 1000 6000 11000 360 800 40

35 M6 1 400 9000 16000 230 720 25

35 M8 1400 9000 16000 380 900 42

35 M10 1 400 9000 16000 320 800 44

40 M8 2 000 12000 21500 620 1200 50

40 M10 2 000 12000 21500 620 1100 60

45 M8 2 000 12000 21500 550 1200 55

45 M10 2 000 12000 21500 550 1100 65

50 M8 2000 12000 21500 650 1800 60

50 M10 2 000 12000 21500 650 1700 70

50 M12 2000 12000 21500 660 1300 130

60 M10 2 400 12000 27000 560 1600 85

65 M10 2400 12000 27000 750 1600 90

70 M12 2 400 12000 27000 750 1500 135
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Caractéristiques (suite)
Isolateur hexagonal

L max.

d min.
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L maxi (entraxe supports en mm) pour

Icc crête 24 kA 48 kA 63 kA 82 kA 114 kA

Icc eff 12 kA 23 kA 30 kA 39 kA 52 kA

Hauteur 
H (mm) Taraudage Barre x nb

d mini 
(mm) Iz (A) (1)

20 M4 15 x 5 x 1 400 100 45 220

20 M4 20 x 5 x 1 400 100 45 280

25 M6 15 x 5 x 1 550 135 45 220

25 M6 20 x 5 x 1 525 135 45 280

25 M6 25 x 5 x 1 575 145 50 330

30 M6 15 x 5 x 1 675 165 45 220

30 M6 20 x 5 x 1 650 165 45 280

30 M6 25 x 5 x 1 725 175 105 50 330

30 M8 15 x 5 x1 850 250 155 45 220

30 M8 20 x 5 x 1 1000 250 155 45 280

30 M8 25 x 5 x 1 1000 275 170 100 50 330

35 M6 15 x 5 x 1 700 175 100 45 220

35 M6 20 x 5 x 1 675 170 100 45 280

35 M6 25 x 5 x 1 750 175 110 50 330

35 M8 15 x 5 x 1 850 275 160 45 220

35 M8 20 x 5 x 1 1000 275 160 45 280

35 M8 25 x 5 x 1 1000 300 175 105 50 330

35 M8 32 x 5 x 1 1000 325 175 110 55 410

35 M10 20 x 5 x 1 850 200 125 45 280

35 M10 25 x 5 x 1 950 225 135 50 330

35 M10 32 x 5 x 1 1000 250 150 55 410

40 M8 20 x 5 x 1 1000 325 175 110 45 280

40 M8 25 x 5 x 1 1000 350 200 125 50 330

40 M8 32 x 5 x 1 1000 375 225 135 55 410

40 M10 20 x 5 x 1 1000 325 175 110 45 280

40 M10 25 x 5 x 1 1000 350 200 125 50 330

40 M10 32 x 5 x 1 1000 375 225 135 55 410

45 M8 25 x 5 x 1 1000 425 250 150 50 330

45 M8 32 x 5 x 1 1000 475 175 160 55 410

45 M8 50 x 5 x 1 1000 625 350 200 110 75 600

45 M10 25 x 5 x 1 1000 425 250 145 50 330

45 M10 32 x 5 x 1 1000 450 250 160 55 410

45 M10 50 x 5 x 1 1000 600 350 200 110 75 600

50 M8 25 x 5 x 1 1000 450 250 155 50 330

50 M8 32 x 5 x 1 1000 475 275 170 55 410

50 M8 50 x 5 x 1 1000 650 375 225 115 75 600

50 M10 32 x 5 x 1 1000 525 300 175 55 410

50 M10 50 x 5 x 1 1000 700 400 225 125 75 600

60 M10 50 x 5 x 1 1000 700 400 225 125 75 600

65 M10 50 x 5 x 1 1000 775 450 250 135 75 600

(1) Courant nominal admissible pour une température dans l’armoire de 45 °C et de 80 °C pour les barres. 
Autres configurations de montage : nous consulter.

Caractéristiques générales
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SB 2

Support

Icc crête

L maxi (entraxe supports en mm) pour

24 kA 48 kA 63 kA 82 kA 114 kA

Icc eff 12 kA 23 kA 30 kA 39 kA 52 kA

Barre x nb d mini (mm) Iz (A) (1)

SB 2 32 x 5 x 1 1000 750 575 450 300 70 410

SB 2 40 x 5 x 1 1000 950 700 550 400 70 500

L max.

d min.

sb
_1

50
_a

_1
_x

_c
at

(1) Courant nominal admissible pour une température dans l’armoire de 45 °C et de 80 °C pour les barres.
Autres configurations de montage : nous consulter.

Icc crête

L maxi (entraxe supports en mm) pour

24 kA 48 kA 63 kA 82 kA 114 kA

Icc eff 12 kA 23 kA 30 kA 39 kA 52 kA

Barre x nb d mini (mm) Iz (A) (1)

32 x 5 x 2 1000 1000 925 700 500 70 580

40 x 5 x 2 1000 1000 1000 1000 1000 70 700

50 x 5 x 2 1000 1000 1000 925 675 75 850

63 x 5 x 2 1000 1000 1000 1000 1000 85 1000
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L maxi

d mini
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(1) Courant nominal admissible pour une température dans l’armoire de 45 °C et de 80 °C pour les barres.
Autres configurations de montage : nous consulter.

SB 3

L max.

d min.
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SB 205 - SB 206

Support

L maxi (entraxe supports en mm) pour

Icc crête 48 kA 63 kA 82 kA 114 kA 152 kA 165 kA

Icc eff 12,5 kA 23 kA 30 kA 40 kA 50 kA 75 kA

Barre x nb d mini (mm) Iz (A)

SB 205 100 x 10 x 1 1000 800 475 250 150 125 125 1550

SB 205 100 x 10 x 2 1000 800 475 250 150 125 125 2750

SB 205 100 x 10 x 3 1000 800 475 250 150 125 125 3850

SB 306 160 x 10 x 1 1000 1000 625 350 200 150 175 2350

SB 306 160 x 10 x 2 1000 1000 625 350 200 150 175 4150

SB 306 160 x 10 x 3 1000 1000 625 350 200 150 175 5800
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Dimensions
Isolateur hexagonal 

Hauteur Taraudage Profondeur Ø Longueur

H (mm) M P (mm) Pu (mm) E (mm) L (mm) L1 (mm)

16 M4 6 5 14 26 36

16 M5 6 5 14 26 36

20 M4 8 5,5 19 - -

20 M6 8 5,5 19 - -

25 M5 35 45

25 M6 10 7 25 35 45

30 M6 10 7 33 - -

30 M8 12 9 33 - -

35 M6 12 9 33 - -

35 M8 12 9 33 50 65

35 M10 12 9 33 65 95

40 M8 15 12 40 - -

40 M10 15 12 40 - -

45 M8 15 12 41 - -

45 M10 15 12 41 - -

50 M8 20 17 46 75 100

50 M10 20 17 46 80 110

50 M12 20 17 46 - -

60 M10 20 17 50 85 110

65 M10 20 17 55 - -

70 M12 25 21 55 - -
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Support A B C J

SB 2 68 23 23,5 50
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Support A B C J

SB 3 nu 65 32 28 36

SB 3 pré-équipé 65 32 28 36

J
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Dimensions
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